
FAC

FBC

LB

D

C
A

25

32

40

D DE E F ZAA

79

90

96

12

16

18

29

37

46

6

8

10

56

71

89

11

12

15

23

27

31

3.2

4.5

4.5

5.5

6.6

9

109

122

133

內徑
代號

BA BB CA CB

C
B

DE
行程ZA+

行程A+

BA BB BABB

E

2×2-φF

25

32

40

D E H ZBA

76

94

118

66

82

102

24

28

32

14

16

18

8

8

9

5.5

7

9

36

40

45

99

106

114

內徑
代號

B CA CB

C
A A

CB

B

2-φE

D

C
A A

CB

B 2-φE

D

安裝配件

ZB+行程

H

MCJU
扁平型氣壓缸

系列

傳感器安裝：

㈵點：

節省安裝空間

埋入型傳感器設計

規格：

 

50~500 mm/sec

使用流體

氣缸內徑 (mm)

最大使用壓力

耐壓力

最小使用壓力 (MPa)

作動方式

使用速度範圍

緩衝裝置

M5×0.8 Rc1/8配管口徑尺寸

複動型

緩衝墊片

給油 不需給油

RCE, RCE1, RDEP傳感器 (※)

周圍溫度 －5℃~＋60℃ (不凍結)

型號 MCFA

6 10 32

0.7 MPa

1 MPa

0.12 0.06 0.05

空氣

16 20 25

型號

MCFA-6, 10

MCFA-16

MCFA-20, 25

MCFA-32

M3

M4

M5

M6

1.1 [11.2] ±10%

2.5 [25.5] ±10%

5.0 [51] ±10%

8.0 [81.6] ±10%

螺栓徑
N.m [kgf.cm]

㊜用之固定扭力

安裝扭力：
直接固定氣壓缸時請依㆘表之範圍內安裝。

標準行程表：

φ6,10,16

φ20,25,32

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

行程 (mm)氣缸內徑

訂購㈹號：

MCFA—11—6—10 M—K—□

1

2

1 

1 

型號

1：單軸
2：雙軸

作動方式／桿端牙型：

氣缸內徑

㈹號 說明記號

複動外牙

雙軸複動外牙

行程

M：附磁石

無：標準型
K：止回轉型

配管口螺牙

無：M5×0.8
(㊜用φ6~φ25)

無：Rc牙
G：G牙
N：NPT牙
(㊜用φ32)

MCFA 
㉂由安裝氣壓缸

※ 傳感器規格請參 8-10頁(RCE/RCE1)，8-15頁(RDEP)。 

小㆒字螺絲起子

固定螺絲

傳感器 RCE,RCE1

傳感器 RDEP

φ25~φ40



內部構造及主要零件

4 14 13 7 5 1 11 3 8 9 10 6 2 12

14 5 8 1 6 12 4 3 10 3 9 11 7 2 13

φ6~φ10 φ16~φ32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

No.

鋁合㈮

鋁合㈮

鋁合㈮

不銹鋼

銅合㈮

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

16 20 25 32No.

NBR

NBR

NBR

NBR

12

6 10

複動型

備註

主要零件材質：

㈴稱
內徑 備註

㈴稱
內徑

本體

尾蓋

活塞

活塞桿

襯套

缸蓋環

活塞桿密封環

活塞密封環

磁性環

活塞墊片

緩衝墊片

止動環 

定位環

桿前螺帽

僅㊜用附磁型

本體

尾蓋

活塞

緩衝墊片

活塞桿

襯套

缸蓋環

活塞桿密封環

活塞密封環

磁性環

活塞墊片

止動環 

桿前螺帽

活塞螺栓

鋁合㈮

鋁合㈮

鋁合㈮

NBR

不銹鋼 ㆗碳鋼

銅合㈮

磁石材

合㈮鋼

不銹鋼

碳鋼

碳鋼

僅㊜用附磁型

僅㊜用附磁型

僅㊜用不附磁型

NBR

NBR

NBR

磁石材

NBR

PU

碳鋼

鋁合㈮

碳鋼

MCFA 
㉂由安裝氣壓缸

單軸/外觀尺寸φ6~φ32

φ6,φ10

φ16~φ32

6

10

16

20

25

32

A A' B C D E GB H J K L P Q QA RNNMMGA

  7

10

11

12

15.5

19.5

   -

   -

12.5

14

18

22

13

15

20

26

32

40

22

24

32

40

50

62

  3

  4

  6

  8

10

12

  7

  7

  7

  9

10

11

10

10

11.5

12.5

13

12.5

13

16

16

19

23

27

10

11

14

16

20

24

17

18

25

30

38

48

  -

  -

  5

  6

  8

10

3.2

3.2

4.5

5.5

5.5

6.6

   -

   -

  4

  9

  9

13.5

  -

  -

2

4.5

4.5

4.5

  7

  9

12

16

20

24

M3×0.5×5深

M3×0.5×5深

M4×0.7×6深

M5×0.8×8深

M5×0.8×8深

M6×1.0×9深

M3×0.5

M4×0.7

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.25

    15

    16.5

16.5※

    19

    21.5

    23

※ 不附磁行程為5mm時，GA=14.5mm

H1

C
1

B1

4-φT 沉孔

R

GB

GA

E

φ
D

J

Z+行程

S+行程

MM

2-φP 貫通4-NN

2-M5×0.82-φP 貫通

E

H

A

B

C K

H1

C
1

B1

L

MM

φ
D

2-φP 貫通

R Q

Q
A

GB

GA

E

A'

A

2-Rc1/8 (φ32)

2-M5×0.8

4-φT 沉孔
2-φP 貫通

4-NN

Z+行程

S+行程H

J

E

C K

B

㈹號
內徑

6

10

16

20

25

32

H1

1.8

2.4

4

5

5

6

B1 C1

    5.5

  7

  8

10

13

17

6.4

8.1

9.2

11.5

15.0

19.6

S S

33

36

30

36

40

42

46

52

46

55

63

69

33

36

40

46

50

52

46

52

56

65

73

79

Z Z

不附磁 附磁㈹號

內徑
T

6×4.8深

6×5深

7.6×6.5深

9.3×8深

 9.3×9深

11×11.5深

MCFA 
㉂由安裝氣壓缸



內部構造及主要零件

4 14 13 7 5 1 11 3 8 9 10 6 2 12

14 5 8 1 6 12 4 3 10 3 9 11 7 2 13

φ6~φ10 φ16~φ32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

No.

鋁合㈮

鋁合㈮

鋁合㈮

不銹鋼

銅合㈮

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

16 20 25 32No.

NBR

NBR

NBR

NBR

12

6 10

複動型

備註

主要零件材質：

㈴稱
內徑 備註

㈴稱
內徑

本體

尾蓋

活塞

活塞桿

襯套

缸蓋環

活塞桿密封環

活塞密封環

磁性環

活塞墊片

緩衝墊片

止動環 

定位環

桿前螺帽

僅㊜用附磁型

本體

尾蓋

活塞

緩衝墊片

活塞桿

襯套

缸蓋環

活塞桿密封環

活塞密封環

磁性環

活塞墊片

止動環 

桿前螺帽

活塞螺栓

鋁合㈮

鋁合㈮

鋁合㈮

NBR

不銹鋼 ㆗碳鋼

銅合㈮

磁石材

合㈮鋼

不銹鋼

碳鋼

碳鋼

僅㊜用附磁型

僅㊜用附磁型

僅㊜用不附磁型

NBR

NBR

NBR

磁石材

NBR

PU

碳鋼

鋁合㈮

碳鋼

MCFA 
㉂由安裝氣壓缸

單軸/外觀尺寸φ6~φ32

φ6,φ10

φ16~φ32

6

10

16

20

25

32

A A' B C D E GB H J K L P Q QA RNNMMGA

  7

10

11

12

15.5

19.5

   -

   -

12.5

14

18

22

13

15

20

26

32

40

22

24

32

40

50

62

  3

  4

  6

  8

10

12

  7

  7

  7

  9

10

11

10

10

11.5

12.5

13

12.5

13

16

16

19

23

27

10

11

14

16

20

24

17

18

25

30

38

48

  -

  -

  5

  6

  8

10

3.2

3.2

4.5

5.5

5.5

6.6

   -

   -

  4

  9

  9

13.5

  -

  -

2

4.5

4.5

4.5

  7

  9

12

16

20

24

M3×0.5×5深

M3×0.5×5深

M4×0.7×6深

M5×0.8×8深

M5×0.8×8深

M6×1.0×9深

M3×0.5

M4×0.7

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.25

    15

    16.5

16.5※

    19

    21.5

    23

※ 不附磁行程為5mm時，GA=14.5mm

H1

C
1

B1

4-φT 沉孔

R

GB

GA

E

φ
D

J

Z+行程

S+行程

MM

2-φP 貫通4-NN

2-M5×0.82-φP 貫通

E

H

A

B

C K

H1

C
1

B1

L

MM

φ
D

2-φP 貫通

R Q

Q
A

GB

GA

E

A'

A

2-Rc1/8 (φ32)

2-M5×0.8

4-φT 沉孔
2-φP 貫通

4-NN

Z+行程

S+行程H

J

E

C K

B

㈹號
內徑

6

10

16

20

25

32

H1

1.8

2.4

4

5

5

6

B1 C1

    5.5

  7

  8

10

13

17

6.4

8.1

9.2

11.5

15.0

19.6

S S

33

36

30

36

40

42

46

52

46

55

63

69

33

36

40

46

50

52

46

52

56

65

73

79

Z Z

不附磁 附磁㈹號

內徑
T

6×4.8深

6×5深

7.6×6.5深

9.3×8深

 9.3×9深

11×11.5深

MCFA 
㉂由安裝氣壓缸



止回轉型

φ6,φ10

φ16~φ32

6

10

16

20

25

32

A A' B C D E F FL FK FY GA GB H J K KI L MM NA NB

  7

10

11

12

15.5

19.5

   -

   -

12.5

14

18

22

13

15

20

26

32

40

22

24

32

40

50

62

  3

  4

  6

  8

10

12

  7

  7

  7

  9

10

11

  8

8

8

8

10

12

  9

12

17

20

22

29

  11

12

13

16

20

24

20.5

22

28

33

43.5

51.5

    15

    16.5

16.5※

    19

    21.5

    23

10

10

11.5

12.5

13

12.5

18

21

26

29

33

42

10

11

14

16

20

24

17

18

25

30

38

48

M3×0.5

M3×0.5

M4×0.7

M4×0.7

M5×0.8

M5×0.8

 -

 -

  5

  6

  8

10

M3×0.5

M4×0.7

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.25

6

7

6

8

10

12

14

15

18

20

28

32

F

φ
D

FL

K

φ
D

MM

K

Z+行程

H

FL

FA

J

F
Y

U
Y

N
B

FK

NA

H1

H1

C
1

B1

L

MM

2-Rc1/8 (φ32)

R Q

Q
A

GB

GA

E

A'

A

R

GB

GA

E

S+行程

E

B

C

2-M5×0.8

2-K1

4-φT 沉孔

4-φT 沉孔

2-φ P 貫通

J

N
B

NA

FK

F
Y

Y
U

4-NN

2-KI

C
1

B1

2-φP 貫通

Z+行程

S+行程H

E

C

B

2-φP 貫通
2-NN

2-M5×0.82-φP 貫通

內徑
代號

※ 不附磁行程為5mm時，GA=14.5mm.

6

10

16

20

25

32

H1

1.8

2.4

4

5

5

6

B1 C1

    5.5

  7

  8

10

13

17

6.4

8.1

9.2

11.5

15.0

19.6

Q

   -

   -

  4

  9

  9

13.5

QA

    -

    -

  2

  4.5

  4.5

  4.5

R

7

9

12

16

20

24

T

6×4.8深

6×5深

7.6×6.5深

9.3×8深

9.3×9深

11×11.5深

U

10

10.5

12.5

13.5

19

21

Y

10.5

11.5

15.5

19.5

24.5

30.5

S S

33

36

30

36

40

42

51

57

56

65

73

84

33

36

40

46

50

52

51

57

66

75

83

94

Z Z內徑

㈹號 不附磁型 附磁型
NN P

M3×0.5×5深

M3×0.5×5深

M4×0.7×6深

M5×0.8×8深

M5×0.8×8深

M6×1.0×9深

3.2

3.2

4.5

5.5

5.5

6.6

單軸/外觀尺寸φ6~φ32MCFA 
㉂由安裝氣壓缸

φ6,φ10

φ16~φ32

6

10

16

20

25

32

A A' B C D E GB H J K L P Q QA R SANNMMGA

  7

10

11

12

15.5

19.5

   -

   -

12.5

14

18

22

13

15

20

26

32

40

22

24

32

40

50

62

  3

  4

  6

  8

10

12

  7

  7

  7

  9

10

11

16

16

19

21.5

22

22.5

13

16

16

19

23

27

10

11

14

16

20

24

17

18

25

30

38

48

  -

  -

  5

  6

  8

10

3.2

3.2

4.5

5.5

5.5

6.6

   -

   -

  4

  9

  9

13.5

  -

  -

2

4.5

4.5

4.5

  7

  9

12

16

20

24

  6

  6

  7.5

  9

  9

10

M3×0.5×5深

M3×0.5×5深

M4×0.7×6深

M5×0.8×8深

M5×0.8×8深

M6×1.0×9深

M3×0.5

M4×0.7

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.25

    15

    16.5

16.5※

    19

    21.5

    23

Z+2×行程

S+行程H W+行程SA

2-NN

B

KC

2-M5×0.8

2-φP貫通

EA A

2-φP貫通

Z+2×行程

S+行程HB

2-M5×0.8

2-NN

C K

2-φP貫通

J

E

2-φP貫通

B1

C
1

R

GB

J

φ
D

MM

GA

E

4-φT 沉孔

H1

W+行程SA

B1

Q

Q
A

R

C
1

A'

A

MM

L

GA

E

H1

MM

φ
D

A'

A

GB

2-Rc1/8 (φ32)

MM

4-φT 沉孔

內徑
㈹號

6

10

16

20

25

32

H1

1.8

2.4

4

5

5

6

B1 C1

W

    5.5

  7

  8

10

13

17

6.4

8.1

9.2

11.5

15.0

19.6

13

16

16

19

23

27

S S

38

36

30

36

40

42

  70

  74

  69.5

  83

  95

106

38

36

40

46

50

52

  70

  74

  79.5

  93

105

116

Z Z內徑

㈹號 不附磁型 附磁型

※ 不附磁行程為5mm時，GA=14.5mm.

T

6×4.8深

6×5深

7.6×6.5深

9.3×8深

 9.3×9深

11×11.5深

雙軸/外觀尺寸φ6~φ32MCFA 
㉂由安裝氣壓缸



止回轉型

φ6,φ10

φ16~φ32

6

10

16

20

25

32

A A' B C D E F FL FK FY GA GB H J K KI L MM NA NB

  7

10

11

12

15.5

19.5

   -

   -

12.5

14

18

22

13

15

20

26

32

40

22

24

32

40

50

62

  3

  4

  6

  8

10

12

  7

  7

  7

  9

10

11

  8

8

8

8

10

12

  9

12

17

20

22

29

  11

12

13

16

20

24

20.5

22

28

33

43.5

51.5

    15

    16.5

16.5※

    19

    21.5

    23

10

10

11.5

12.5

13

12.5

18

21

26

29

33

42

10

11

14

16

20

24

17

18

25

30

38

48

M3×0.5

M3×0.5

M4×0.7

M4×0.7

M5×0.8

M5×0.8

 -

 -

  5

  6

  8

10

M3×0.5

M4×0.7

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.25

6

7

6

8

10

12

14

15

18

20

28

32

F

φ
D

FL

K

φ
D

MM

K

Z+行程

H

FL

FA

J

F
Y

U
Y

N
B

FK

NA

H1

H1

C
1

B1

L

MM

2-Rc1/8 (φ32)

R Q

Q
A

GB

GA

E

A'

A

R

GB

GA

E

S+行程

E

B

C

2-M5×0.8

2-K1

4-φT 沉孔

4-φT 沉孔

2-φ P 貫通

J

N
B

NA

FK

F
Y

Y
U

4-NN

2-KI

C
1

B1

2-φP 貫通

Z+行程

S+行程H

E

C

B

2-φP 貫通
2-NN

2-M5×0.82-φP 貫通

內徑
代號

※ 不附磁行程為5mm時，GA=14.5mm.

6

10

16

20

25

32

H1

1.8

2.4

4

5

5

6

B1 C1

    5.5

  7

  8

10

13

17

6.4

8.1

9.2

11.5

15.0

19.6

Q

   -

   -

  4

  9

  9

13.5

QA

    -

    -

  2

  4.5

  4.5

  4.5

R

7

9

12

16

20

24

T

6×4.8深

6×5深

7.6×6.5深

9.3×8深

9.3×9深

11×11.5深

U

10

10.5

12.5

13.5

19

21

Y

10.5

11.5

15.5

19.5

24.5

30.5

S S

33

36

30

36

40

42

51

57

56

65

73

84

33

36

40

46

50

52

51

57

66

75

83

94

Z Z內徑

㈹號 不附磁型 附磁型
NN P

M3×0.5×5深

M3×0.5×5深

M4×0.7×6深

M5×0.8×8深

M5×0.8×8深

M6×1.0×9深

3.2

3.2

4.5

5.5

5.5

6.6

單軸/外觀尺寸φ6~φ32MCFA 
㉂由安裝氣壓缸

φ6,φ10

φ16~φ32

6

10

16

20

25

32

A A' B C D E GB H J K L P Q QA R SANNMMGA

  7

10

11

12

15.5

19.5

   -

   -

12.5

14

18

22

13

15

20

26

32

40

22

24

32

40

50

62

  3

  4

  6

  8

10

12

  7

  7

  7

  9

10

11

16

16

19

21.5

22

22.5

13

16

16

19

23

27

10

11

14

16

20

24

17

18

25

30

38

48

  -

  -

  5

  6

  8

10

3.2

3.2

4.5

5.5

5.5

6.6

   -

   -

  4

  9

  9

13.5

  -

  -

2

4.5

4.5

4.5

  7

  9

12

16

20

24

  6

  6

  7.5

  9

  9

10

M3×0.5×5深

M3×0.5×5深

M4×0.7×6深

M5×0.8×8深

M5×0.8×8深

M6×1.0×9深

M3×0.5

M4×0.7

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.25

    15

    16.5

16.5※

    19

    21.5

    23

Z+2×行程

S+行程H W+行程SA

2-NN

B

KC

2-M5×0.8

2-φP貫通

EA A

2-φP貫通

Z+2×行程

S+行程HB

2-M5×0.8

2-NN

C K

2-φP貫通

J

E

2-φP貫通

B1

C
1

R

GB

J

φ
D

MM

GA

E

4-φT 沉孔

H1

W+行程SA

B1

Q

Q
A

R

C
1

A'

A

MM

L

GA

E

H1

MM

φ
D

A'

A

GB

2-Rc1/8 (φ32)

MM

4-φT 沉孔

內徑
㈹號

6

10

16

20

25

32

H1

1.8

2.4

4

5

5

6

B1 C1

W

    5.5

  7

  8

10

13

17

6.4

8.1

9.2

11.5

15.0

19.6

13

16

16

19

23

27

S S

38

36

30

36

40

42

  70

  74

  69.5

  83

  95

106

38

36

40

46

50

52

  70

  74

  79.5

  93

105

116

Z Z內徑

㈹號 不附磁型 附磁型

※ 不附磁行程為5mm時，GA=14.5mm.

T

6×4.8深

6×5深

7.6×6.5深

9.3×8深

 9.3×9深

11×11.5深

雙軸/外觀尺寸φ6~φ32MCFA 
㉂由安裝氣壓缸



φ6,φ10

φ16~φ32

6

10

16

20

25

32

A A' B C D E F FL FK FY GA GB H J KI L MM NA NB QP

  7

10

11

12

15.5

19.5

   -

   -

12.5

14

18

22

13

15

20

26

32

40

22

24

32

40

50

62

  3

  4

  6

  8

10

12

  7

  7

  7

  9

10

11

  8

8

8

8

10

12

  9

12

17

20

22

29

11

12

13

16

20

24

20.5

22

28

33

43.5

51.5

    15

    16.5

16.5※

    19

    21.5

    23

16

16

19

21.5

22

22.5

18

21

26

29

33

42

10

11

14

16

20

24

M3×0.5

M3×0.5

M4×0.7

M4×0.7

M5×0.8

M5×0.8

 -

 -

  5

  6

  8

10

M3×0.5

M4×0.7

M5×0.8

M6×1.0

M8×1.25

M10×1.25

6

7

6

8

10

12

14

15

18

20

28

32

   -

   -

  4

  9

  9

13.5

3.2

3.2

4.5

5.5

5.5

6.6

φ
D

MM

R

F
Y

Y

N
B

B1

C

B

FK

U

NA

C
1

Z+2×行程

S+行程H

A EF

FL

J

GB

GA

EH1

Q

Q
A

GA

A'

A

F

FL

φ
DR

MM

L

H1

E

A

A'

W+行程SA

φ
D

GB

2-Rc1/8 (φ32)

MM

MM

4-φT 沉孔

4-φT 沉孔

2-KI
2-φP貫通

A

W+行程SA

2-M5×0.82-φP貫通

2-φP貫通

2-M5×0.8

Z+2×行程

S+行程

N
B

F
Y

Y

B1

C

FK

B

2-KI

U

NA

C
1 J

H

E

2-φP貫通

內徑
㈹號

6

10

16

20

25

32

H1

1.8

2.4

4

5

5

6

B1 C1

    5.5

  7

  8

10

13

17

6.4

8.1

9.2

11.5

15.0

19.6

T

6×4.8深

6×5深

7.6×6.5深

9.3×8深

9.3×9深

11×11.5深

U

10

10.5

12.5

13.5

19

21

W Y

13

16

16

19

23

27

10.5

11.5

15.5

19.5

24.5

30.5

S S

38

36

30

36

40

42

  75

  79

  79.5

  93

105

121

38

36

40

46

50

52

  75

  79

  89.5

103

115

131

Z Z內徑

代號 不附磁型 附磁型

※ 不附磁行程為5mm時，GA=14.5mm.

SARQA

  6

  6

  7.5

  9

  9

10

  7

  9

12

16

20

24

  -

  -

2

4.5

4.5

4.5

止回轉型雙軸/外觀尺寸φ6~φ32MCFA 
㉂由安裝氣壓缸

系列

複動型–標準行程表：

單動型–標準行程表：

㈵點：
節省安裝空間，本體可軸向或側向安裝。

埋入型傳感器設計。

規格：

50~500 mm/sec

使用流體

氣缸內徑 (mm)

最大使用壓力

最小使用壓力

(MPa)

耐壓力

作動方式

使用速度範圍

M3×0.5配管口徑尺寸

複動型

給油 不需給油

行程 (mm)

行程 (mm)

氣缸內徑

氣缸內徑

RDF, RDFV, RDGV傳感器 (※ )

周圍溫度 －5℃~＋60℃ (不凍結)

型號 MCFB

0.7 MPa

1 MPa

0.3

0.15

空氣

訂購㈹號：

MCFB—S—11—16—10 M

型號 氣缸內徑 行程

※ 短行程 (4, 6, 8mm)僅能使用RDGV。

※ 規格請參 8-16頁 (RDF, RDFV),8-17頁 (RDGV)。

6 8 1610 12 20

M5×0.8

0.2

0.1 0.07 0.05

1：單軸

4, 6, 8, 10, 15, 20, 25

4, 6, 8

4, 6, 8, 10

4, 6, 8, 10, 15, 20, 30

φ6, 8

φ10

φ12, 16

φ20

φ6

φ8, 10

5, 10, 15, 20, 25, 30

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

作動方式／桿端牙型：

1

1

1

1

1 

2

5

6

複動外牙

押出單動內牙

押出單動外牙

複動內牙

㈹號 說明記號

M：附磁石

無：雙向固定
S：軸向固定
(僅㊜用氣缸內徑
φ12,16,20)

傳感器安裝：

※ 單動型僅㊜用氣缸內徑φ6,φ8,φ10
    且不附磁。

單動 /複動型

單動

複動

—

MCFB 
㉂由安裝氣壓缸

小㆒字螺絲起子

傳感器 RDF 

固定螺絲

傳感器 RDGV 
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