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MEQYC-50

50~300 / 50 間隔

※1. 行程超過 200 時，會產生螺桿偏擺，此時請將速度調降。

※2. 此處最高速度為軟體移動速度設定為 100% 時。

50 mm 間隔

速度 (mm/s)

荷
重

 (
k
g

)

㈬平使用

速度 (mm/s)

荷
重

 (
k
g

)

垂直使用

※3.
固定板的防止迴轉精度

＋θ
－θ

速度-荷重曲線表：

 系列 

螺桿導程 (mm)

㈬平使用

垂直使用

定格推力 (N)

標準行程 (mm)

型號

最高速度 (mm/s)

馬達尺寸 (mm)

最大可搬重量
(kg)

滾珠螺桿規格 (mm)

防止迴轉精度 (θ)

位置重複精度 (mm)

電動缸 / 訂購㈹號：

控制器 / 訂購㈹號：

控制器 線長

※ 標配為 3m

不附線

型號 規格

螺桿廠牌 行程螺桿導程 馬達位置 線長對應控制器

㈵殊樣式

馬達直結

馬達㆘折

馬達 折㆖

※ 規格請參 4-126 頁。

※ 標配為 3m
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