
進 口 ㈹ 理 商 品 進 口 ㈹ 理 商 品

樹脂本體
Resin body
(polybutylene
terephthalate)

彈簧(不銹鋼)
spring  (stainless steel) 脫離環

Release ring
(polyacetal)

配管 Tube

離合爪(不銹鋼)
Lock claws
(stainless steel)閥體

Valve (polyacetal)

金屬本體(鍍鎳黃銅)
Metallic body (nicket-plated brass)

彈性密封套(NBR)
Elastic sleeve (nitrile rubber)

包裝：1個／袋

旋轉接頭

使用流體

最高使用壓力

使用真空壓力

使用溫度範圍

1.0 MPa

－0.1 MPa

0~+60℃(不凍結)

空氣

規格：

訂購㈹號：

RC   6 — 01

英制 (in)

管用錐型牙

公制 (mm)

公制牙

編號

編號

尺寸

尺寸 M5×0.8 M6×1.0 R1/8 R1/4 R3/8 R1/2

M5 M6 01 02 03 04

φ4 φ6 φ8 φ10 φ12 φ6.65φ7.94φ9.53

4 6 8 10 12 1/4 5/16 3/8

�配管徑：

�牙徑：

21 3

�型號

型式
RCφD-R

型式
RLφD-R

φD

R R

RC4-M5

RC4-M6

RC4-01

RC6-M5

RC6-M6

RC6-01

RC6-02

RC8-01

RC8-02

RC8-03

RC10-01

RC10-02

RL4-M5

RL4-M6

RL4-01

RL6-M5

RL6-M6

RL6-01

RL6-02

RL8-01

RL8-02

RL8-03

RL10-01

RL10-02

RC10-03

RC10-04

RC12-02

RC12-03

RC12-04

RC1/4-01

RC1/4-02

RC5/16-01

RC5/16-02

RC5/16-03

RC3/8-03

RC3/8-04

RL10-03

RL10-04

RL12-02

RL12-03

RL12-04

RL1/4-01

RL1/4-02

RL5/16-01

RL5/16-02

RL5/16-03

RL3/8-03

RL3/8-04

RC RL
直型 彎頭型
Straight Elbow

φD

關斷型管接頭╱旋轉接頭
㆒般環境用－快速接頭

使用流體

最高使用壓力

使用真空壓力

使用溫度範圍

0.9 MPa

0~+60℃(不凍結)

空氣

包裝：1個／袋

規格：

※使用在真空作業時請與我們洽詢

訂購㈹號：

PSC  6 — 01

管用錐型牙

 (mm)

公制牙

編號

編號

尺寸

尺寸 M5×0.8 R1/8 R1/4 R3/8 R1/2

M5 01 02 03 04

φ4 φ6 φ8 φ10 φ12

4 6 8 10 12

�配管徑：

�牙徑：

21 3

�型號

關斷型指當還未接㆖配管時，管接頭屬於常閉狀態。(參考構造圖)

構造圖：

型式
PSCφD-R

φD

R

PSC4-M5M

PSC4-01M

PSC6-M5M

PSC6-01M

PSC6-02M

PSC8-01

PSC8-02

PSC8-03

PSC10-02

PSC10-03

PSC10-04

PSC12-03

PSC12-04

PSC
直型
Straight

型式
PSLφD-R

R

PSL4-M5M

PSL4-01M

PSL6-M5M

PSL6-01M

PSL6-02M

PSL8-01

PSL8-02

PSL8-03

PSL10-02

PSL10-03

PSL10-04

PSL12-03

PSL12-04

PSL
彎頭型
Elbow

φD

型式
PSUφD

PSU4M-M

PSU6M-M

PSU8

PSU10

PSU12

PSU

φD

φD

聯管直型
Union Straight

型式
PSMφD

PSM4M-4M

PSM6M-6M

PSM8

PSM10

PSM12

PSM

φD

φD

分隔聯管型
Bulkhead Union

φ4 φ6

4M 6M

※直型及彎頭型請標示編號4、6；聯管型請標示編號4M、6M。

－0.1 MPa

關斷型

包裝：1個／袋

使用流體

最高使用壓力

使用真空壓力

使用溫度範圍

1.0 MPa

－0.1 MPa

0~+60℃(不凍結)

空氣

規格：

訂購㈹號：

RHL   6 — 01

�配管徑：
英制 (in)

管用錐型牙

公制 (mm)

公制牙

編號

編號

尺寸

尺寸 M5×0.8 M6×1.0 R1/8 R1/4 R3/8 R1/2

M5 M6 01 02 03 04

φ4 φ6 φ8 φ10 φ12 φ6.65φ7.94φ9.53

4 6 8 10 12 1/4 5/16 3/8

高速旋轉

21 3

�型號

�牙徑：

型式
RHCφD-R

型式
RHLφD-R

φD

R R

RHC4-M5

RHC4-M6

RHC4-01

RHC6-01

RHC6-02

RHC8-01

RHC8-02

RHC10-03

RHC10-04

RHL4-M5

RHL4-M6

RHL4-01

RHL6-01

RHL6-02

RHL8-01

RHL8-02

RHL10-03

RHL10-04

RHC12-03

RHC12-04

RHC1/4-01

RHC1/4-02

RHC5/16-01

RHC5/16-02

RHC3/8-03

RHC3/8-04

RHL12-03

RHL12-04

RHL1/4-01

RHL1/4-02

RHL5/16-01

RHL5/16-02

RHL3/8-03

RHL3/8-04

RHC RHL
直型 彎頭型
Straight Elbow

φD

型式
RHF R -R1 2

R1

R2

RHF01-01

RHF01-02

RHF02-01

RHF02-02

RHF03-03

RHF03-04

RHF04-03

RHF04-04

RHF
套筒型
Bush

型式
RHS R -R1 2

R1

R2

RHS01-01

RHS01-02

RHS02-01

RHS02-02

RHS03-03

RHS03-04

RHS04-03

RHS04-04

RHS
管牙雙向接頭
Nipple

高速╱多路-旋轉接頭
㆒般環境用－快速接頭

型式

RB
多迴路旋轉擋塊
Multi-Circuit Rotary Block

RB4-M5

RB4-01

RB6-M5

公制牙 管用錐型牙

包裝：1 個／袋

訂購㈹號：

RB — 4 — M5

編號

編號

迴路數

尺寸 M5×0.8 M6×1

M5 M6

4迴路

4 6 8

�迴路數量：

�牙徑：

21 3

�型號

R1/8

01

6迴路 8迴路

RB6-M6

RB8-M5

RB8-M6

多路旋轉


	1_規格

